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リニアテクノロジー、新製品「LTC3610」を販売開始 
9mm×9mm QFN パッケージで 12A を供給する 24V 入力同期整流式降圧レギュレータ 

 

2007 年 9 月 4 日 - リニアテクノロジーは、0.6V の低電圧で最大 12A の出力電流を連続供給可能な、高効率同期整

流式降圧レギュレータ「LTC3610」の販売を開始しました。LTC3610 は 9mm×9mm の 64 ピン QFN パッケージで供給さ

れ、1,000 個時の参考単価は 1,071 円（税込み)からで、リニアテクノロジー国内販売代理店各社経由で販売されます。 

 

LTC3610 は、4V～24V（絶対最大定格 28V）の入力電圧で動作するので、複数セルのリチウムイオンバッテリや鉛蓄電

池、または最大 24V の固定電圧レールを使用するアプリケーションに最適です。谷電流制御アーキテクチャを採用し、

高周波数での非常に低いデューティサイクルと優れた過渡応答を実現します。動作周波数は外付け抵抗で設定されま

す。また、最大 1MHz のスイッチング周波数により、小型で低価格のセラミック・コンデンサや高さの低いインダクタを使

用可能です。 

 

LTC3610 は、RDS(ON)がわずか 12mΩと 6.5mΩの内部スイッチを使用して、95%の高い効率を達成します。また、不連続

動作または強制連続動作に設定可能で、強制連続動作ではノイズや RF 干渉を低減し、不連続モードではわずか 900

μA の消費電流で軽負荷時にスイッチング損失を低減することによって高効率を達成します。無負荷時の消費電流は

わずか 15μA です。この他に、パワーグッド電圧モニタ、調整可能な電流制限、出力過電圧保護、プログラム可能なソ

フトスタートなどを特長とします。 

 

LTC3610 の特長 

 出力電流：12A  

 広い VIN 範囲：4V～24V（絶対最大定格 28V）  

 N チャネル MOSFET を内蔵  

 高効率：最大 95% 

 真の電流モード制御  

 高い降圧比に最適化： tON(MIN)£100ns  

 極めて高速な過渡応答を実現  

 セラミック COUT で安定  

 ±1%の 0.6V 電圧リファレンス  

 パワーグッド出力電圧モニタ  

 オン時間/スイッチング周波数を調整可能  
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 電流制限を調整可能  

 ソフトスタートをプログラム可能  

 出力過電圧保護  

 オプションの短絡シャットダウン・タイマ  

 シャットダウン時の低消費電流：15μA  

 9mm×9mm の 64 ピン QFN パッケージ   
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