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超低消費電力（5mW） 
18ビットSARドライバ

LTC®6362を使えば、消費電力の制約が厳しい条件で高精度を実現できます。この完全差動アンプは、16ビットおよび18ビットのSAR（逐次
比較型）A/Dコンバータを5V/1mA単電源で駆動するように設計されており、最大200μVのVOS、わずか3.9V/√Hzの入力換算電圧ノイズ、
–116dBcの歪み（1kHz）、550ns以内の18ビット・セトリング時間を特長としています。LTC6362は、AC結合またはDC結合された信号をA/Dコ
ンバータの入力範囲に入るように容易に調整してシフトします。フルスケール範囲をリファレンス電圧の10%～90%に設定するデジタル利得圧
縮機能を備えた18ビット、1.6MspsのA/DコンバータLTC2379-18を駆動するのに最適です。最適なシステム性能を得るため、高精度の整合
抵抗群であるLT®5400により、全温度範囲および同相電圧範囲で高精度を維持します。

www.linear-tech.co.jp/product/LTC6362

LTC2379-18を駆動するLTC6362

高速、低消費電力のデータ収集
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VS = 5V, 0V
VOUTDIFF = 8.9VP–P
HD2 = –116.0dBc
HD3 = –114.9dBc
SFDR = 110.1dB
THD = –108.0dB
SNR = 101.2dB
SINAD = 99.9dB

製品番号

LTC6362

LT6350

LTC6247

LTC6253

LT6203

LT6201

LT1469

概要

5mW、18ビットのセトリング時間は550ns以内

±5V、1.9nV/ √Hz、抵抗を内蔵

1mA、180MHzの利得帯域幅積

3.5mA、720MHzの利得帯域幅積

3.5mA、100MHzの利得帯域幅積、1.9V/ √Hz

165MHzの利得帯域幅積、0.95nV/ √Hz

90MHzの利得帯域幅積、最大75μVのVOS

www.linear.com/jdn502
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